
数据中心机柜 

产品概述：

特性：

E系列机柜

伊顿新一代E系列机柜美观大方，坚固耐用，是网络配线间，

服务器机房，电信机房等应用的超值解决方案。

坚如磐石的可靠性

出众的承载能力，静态载荷>1200Kg；

采用高级冷轧钢材，符合RoHs标准；

涂层：5级磷酸铁预处理，再喷涂强防刮面漆；

优秀的气流管理

柜门开孔率>75%；

顶部风扇模组 (选配)；

灵活的可用性

深度可调的19英寸垂直安装导轨；

导轨明确标识U空间；

速动双向门；

双开式后门；

每边2块半高侧板设计，同时免工具拆装；

机柜调平底脚；

标配垂直理线通道；

标配安装螺丝包，高性价比；

标配并机套件，快速并柜；

标配接地铜排，多点接地；

丰富的选配件，用于气流管理，线缆管理等；

标准及兼容性

标准机柜，符合EIA-310D， IEC-60297-2标准；

兼容所有19英寸标准IT设备；

其他

颜色：黑色，低光泽纹理状；

•

•

•

•

•
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标准型号

标准配置机柜型号

型号 宽度W(mm) 深度D(mm) 高度H(mm) 内部空间(U) 备注

机柜附件

常用配件图示

隔板选配件图示

线缆管理选配件图示

水平理线器 垂直理线通道 （标配）+理线图（选配） 顶部走线架

普通托盘

并柜件（标配） 移动滚轮

1/2/4U假面板 螺丝螺母（标配）

重载层板 滑动板

尺寸规格

ESR61042 

ESR61142

ESR61242 

ESR61047 

ESR61247 

ESR81042 

ESR81142 

ESR81242 

ESR81047

ESR81247 

ESR61042WS 
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ESR81042WS 
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不带侧板

不带侧板

不带侧板

不带侧板

不带侧板

不带侧板

不带侧板

不带侧板

不带侧板

不带侧板

带4块半高侧板

带4块半高侧板

带4块半高侧板

带4块半高侧板

带4块半高侧板

带4块半高侧板

带4块半高侧板

带4块半高侧板

带4块半高侧板

带4块半高侧板

备注：深度D不包括前后门板厚度，前后门板厚度75mm。
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选配件清单

No. 产品型号 产品名称 产品描述

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

1U假面板

2U假面板

4U假面板

移动万向滚轮

风扇单元

1U水平理结器

普通层板1000mm深机柜用

普通层板1100mm深机柜用

普通层板1200mm深机柜用

理线圈

L形导轨1000mm深机柜用

L形导轨1100mm深机柜用

L形导轨1200mm深机柜用

垂直大容量理线槽

垂直大容量理线槽

重载层板1000mm深机柜用

重载层板1100mm深机柜用

重载层板1200mm深机柜用

滑动板1000mm深机柜用

滑动板1100mm深机柜用

滑动板1200mm深机柜用

机柜固定地面膨胀螺栓套件

顶部走线架

IU假面板，用于隔离冷热气流，免工具拆装，外现美观大气

2U假面板，用于隔离冷热气流，免工具拆装，外现美观大气

4U假面板，用于隔离冷热气渍，免工具拆装，外现美观大气

套件(共4件) ，推荐出厂前配装，不推荐在用户端安装

机柜顶部风扇单元向外抽风，可快速排出机柜内的热空气

占用1U空间，带水平理线功能

配合1000mm深度机柜使用，承重50Kg

配合1100mm深度机柜使用，承重50Kg

配合1200mm深度机柜使用，承重50Kg

4个一组，可安装在垂直理线通道协助走线

配合1000mm深度机柜使用，一套左右各1个

配合1100mm深度机柜使用，一套左右各1个

配合1200mm深度机柜使用，一套左右各1个

2000mm高机柜后部理线用，比标配的垂直理线通道更美现实用

2200mm高机柜后部理线用，比标配的垂直理线通道更美现实用

配合1000mm深度机柜使用，承重120 Kg

配合1100mm深度机柜使用，承重120 Kg

配合1200mm深度机柜使用，承重120 Kg

可滑动抽出托盘，配合1000mm深度机柜使用，承重10Kg

可滑动抽出托盘，配合1100mm深度机柜使用，承重10Kg

可滑动抽出托盘，配合1200mm深度机柜使用，承重10Kg

套件，机柜固定到地面使用

套件('m'型+'n'型) ，固定于顶部，用于强弱电分开走线

备注：

本公司致力于技术创新，不断提供更好的产品和服务满足客户需求，对产品设计、技术规格的更新，恕不另行通知。产品以实物为准。
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