FLOWLINE™ einplatziges Beutelfiltergehause

Das einplatzige FLOWLINE-
Beutelfiltergehause

von Eaton ist vielseitig
einsetzbar, kostengtinstig,
fir anspruchsvolle
Anwendungen geeignet
und die optimale Losung far
industrielle, kommerzielle
und OEM-Anwendungen,
die keine Abnahme

erfordern.

Kostenguinstiges, einplatziges
Beutelfiltergehéduse in

., Leichtbauweise” flr eine
Vielzahl von Anwendungen

Die leichte, aber robuste Bauweise
dieses einplétzigen Beutelfilter-
gehduses erfiillt die Anforderungen
anspruchsvoller Anwendungen.
Standardmé&Rig werden diese
Gehé&use mit Edelstahl-Beutelauf-
nahmekorben der GroRe 01 oder 02
ausgeliefert.

Eigenschaften

m Seitlicher Einlass mit Verdranger-
deckel, der den Austritt des
Unfiltrats verhindert und somit
einen einfachen und sauberen
Filterbeutelwechsel ermdglicht

B Einfach zu 6ffnender Deckel mit
integriertem Handgriff, 1/4-Zoll-
Offnung fiir Entliftungshahn oder
Manometer und Klappaugen-
schraubenverschluss, der keine
zusétzlichen Werkzeuge erfordert

m Offnungsrichtung des Deckels
kann unter Beriicksichtigung
von Wénden, Streben oder
anderen Hindernissen leicht an
unterschiedliche Rohrleitungs-
anordnungen angepasst werden

B Schweilkonstruktion bietet
eine kostengiinstige, leichtere
Alternative zu Beutelfiltergehdusen
in Gusskonstruktion

B Justierbare FuBgestelle zur
einfachen Installation

M Einfach zu 6ffnen dank
integriertem ergonomischem
Handgriff

W Glatte, glasperlengestrahlte
Oberflache mit wenigen Schweil3-
nédhten erleichtert die vollstdndige
Reinigung des Innenraums

B StandardmaBig mit Gewinde- oder
Flanschanschliissen erhéltlich

B Fiir hohe Korrosionshestéandigkeit
in Edelstahl 316 Ti erhéltlich

Optionen

B Buna-N®-0-Ringe als Standard fiir
Deckeldichtungen; EPDM- oder
Viton®-Dichtungen ebenfalls
erhéltlich

B Multiple Ein-/Auslass-Anschluss-
varianten, passend fiir viele
Anwendungen

Viton® ist eine eingetragene Marke von E. I.
du Pont de Nemours and Company.

EF.-T-N

POWBring BUS/[]BSS WOf/dWide Beutelandruckring fiir eine rundherum sichere
Abdichtung, da der Filterbeutel fest gegen das

Beutelfiltergehduse gedriickt wird

Einfach zu 6ffnen und zu schlieBen dank
integriertem ergonomischem Handgriff



Anwendungen

Grobfiltration > 500 ym v
Mittelfeine Filtration > 10 ym
Feinfiltration < 10 pm

Vorfiltration v
Sicherheitsfiltration
Hohe Durchflussraten

Chargenfiltration v
Kreislauffiltration
Kontinuierliche Filtration

Lésungsmittel, Farben

Fette und Ole

Katalysatoren, Aktivkohle
Sauren, Basen
Petrochemikalien

Wasser, Abwasser v

Chemie

Pharmazeutika
Metallreinigung
Automobilindustrie
Elektronik

Lebensmittel und Getranke
Farben und Lacke

Abmessungen (mm)

v Typen

FBF-0101

Wasseraufbereitung
Galvanotechnik

FBF-0102
FBF-0101
FBF-0102

Die Abmessungen dienen lediglich als Referenz und sind nur Naherungswerte. Genaue Abmessungen fiir Installationszwecke erfahren Sie auf Nachfrage..

Technische Daten

Typen

FBF-0101 1 01

FBF-0102 1 02 40

FBF-0101 1 01 20

FBF-0102 1 02 40

=)

B c
489 656
884 1.051
487 654
882 1.049

10 120
10 120
10 120

' Der maximale theoretische Durchfluss basiert auf der Viskosit4t des Wassers und ist abhangig vom eingesetzten Filterbeutel.
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Powering Business Worldwide

China

No. 3, Lane 280,

Linhong Road

Changning District, 200335
Shanghai, PR. China

Tel: +86 21 5200-0099

Singapur
4 Loyang Lane #04-01/02
Singapur 508914

Tel: +65 6825-1668

Brasilien
Rua Clark, 2061 - Macuco

13279-400 - Valinhos, Brasilien
Tel: +55 11 3616-8400

F
-
D E F G
265 939 485 195
265 1.708 485 195
299 965 485 195
299 1.753 485 195

2" BSP-
g Innengewinde

Anzahl der Durchflussrate’ Max. Druck Max. Temp. Gehausevolumen Geh&usegewicht E/A-
Filterbeutel (m3/h) (bar) (°C) n (kg) Anschliisse
20 10 120 155 17

2" BSP-

u z Innengewinde

DN 50 PN 16

155 215 (DIN-Flange)

DN 50 PN 16

u u (DIN-Flange)
Fir weitere Informationen DE
EF-FBH-12

kontaktieren Sie uns per E-Mail unter
filtration @eaton.com oder online
unter eaton.com/filtration
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