Beverage Treatment Products

Stabilizacja napojow
SIHA® Aktivbentonit G

SIHA Aktivbentonit G srodek klarujacy - to
specjalny bentonit do klarowania napojow. Usuwa
czgsteczki biatek o tadunku dodatnim z moszczéw,
sokéw owocowych, win i octu.

Do specjalnych zalet tego SIHA Aktivbentonit G $rodek
klarujacy naleza:

- wybidrczos¢ adsorpcji w stosunku do biatek w
produkcie

- mimo zwigkszania objetosci po napgcznieniu
tworzy zwarty osad

- réwnolegle obok adsorpcji biatek usuwa czesciowo
garbniki i metale cigzkie

- Ze wzgledu na bardzo niskg zawartosc¢ zelaza
mozna stosowac w procesie fermentacji win

Zastosowanie

SIHA Aktivbentonit G srodek klarujgcy mozna
stosowaé sam jako stabilizator biatkowy lub w
kombinacji z zelatyng / SIHA proteing z groszku i
zolem krzemionkowym jako substancje wspomagajaca
proces klarowania

Najlepsze wiasciwosci klarujgce i adsorpcyjne SIHA
Aktivbentonit G polegajg na bezposrednim kontakcie
poszczegdlnych jego uwodnionych czastek. Lepsze
efekty uzyskuje sie przez wstepne rozprowadzenie
produktu przy intensywnym mieszaniu w 3 - 5 krotnej
ilosci wody do uzyskania jednolitej zawiesiny bez
granulek. Jeszcze lepszy efekt uzyskamy, gdy
zawiesine poddamy kilkugodzinnemu wstepnemu
pecznieniu, mieszajgc od czasu do czasu (nalepiej na
dzien przed klarowaniem). Nadmiar wody moze by¢
zlany znad zawiesiny.

Rezygnacja z pecznienia jest w zasadzie mozliwa ale
zwieksza uzywang ilos¢, poniewaz bentonit
praktycznie nie ma czasu na pecznienie i szybko
osiada.
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Wyniki klarowania zalezg w duzej mierze od dobrego ,
intensywnego wymieszania napoju z SIHA
Aktivbentonit G $rodek klarujacy co dzigki
rownomiernemu rozmieszczeniu prowadzi do szybkiej
sedymentacji zmetnien biatkowych.

Powstaty osad moze jako 0,5 — 2-procentowy zostaé
zmieszany z BECOCEL™ 2000 celuloza filtracyjna
i/lub BECOLITE™ 5000 periit filtracyjny moze zosta¢
tatwo przefiltrowany na filtrze obrotowym lub
ramowym.

Przy zastosowaniu w trakcie fermentacji wina zbedne
jest oddzielanie powstatego osadu poniewaz osad
bentonitowy moze by¢ odseparowany razem z
drozdzami po fermentac;ji.

Przed zastosowaniem roztwér bentonitu sprawdzi¢
na brak obecnosci obcych zapachow.

Dawki

Wskazane jest okreslenie wymaganej dawki bentonitu
w tescie wstepnym. Mozna przyjgc¢ jako orientacyjne,
nastepujgce dawki, ale takie klarowanie nalezy
sprawdzi¢ bentotestem lub testem ciepto-zimno.

Zastosowanie Dawkowanie

g/hl

Fermentacja tgczna 100 - 180
Wina ubogie w biatka 30-100
Wina o $redniej zawartosci 80 - 180
biatek

Wina o wysokiej zawartosci 150 - 250
biatek

Wina o szczegdlnie wysokiej bis 350
zawartosci biatek

Wina o silnej oksydacji 20 - 150
Osad i zawiesina drozdzy 100 - 350
Rezerwa cukru 150 - 300
Soki owocowe 30 -100
Poprawa aromatu 5- 15
Klarowanie octu 50 - 120




Bezpieczenstwo

Posta¢ handlowa

Nie sg znane zadne negatywne skutki podczas
prawidtowego uzywania SIHA Aktivbentonit G $rodek
klarujgcy.

Dalsze informacje na temat bezpieczenstwa mozna
znalez¢ w odpowiedniej karcie charakterystyki, ktorg
mozna pobrac z naszej strony internetowe;.

Przechowywanie

SIHA Aktivbentonit G $rodek klarujgcy ma numerem
artykutu 61.103 i dostarczany jest w nastepujgcych
opakowaniach:

10 kg w wiadrze z tworzywa sztucznego
20 kg w worku.
Kontrola jakosci

SIHA Aktivbentonit G $rodek klarujacy jest
produkowany i pakowany w srodowisku bezwonnym. Z
uwagi na duze mozliwosci adsorpcyjne moze on w
przypadku nieodpowiedniego przechowywania tatwo
wchtania¢ obce zapachy. Dlatego tez musi by¢
przechowywany jedynie w szczelnie zamknigtym
opakowaniu, w miejscu suchym , przewiewnym i
bezwonnym.

SIHA Aktivbentonit G srodek klarujagcy poddawany jest
regularnej kontroli w czasie procesu produkcyjnego.
Kontrola przeprowadzana jest réwniez przed i podczas
koncowego pakowania produktu.
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Ameryka Poétnocna

44 Apple Street

Tinton Falls, NJ 07724

Bezpt. infolinia: 800 656-3344
(Tylko w pdtnocnej Ameryce)

Tel: +1 732 212-4700

Europa/Afryka/Bliski Wschéd
Auf der Heide 2
53947 Nettersheim, Niemcy

Tel: +49 2486 809-0

Friedensstralle 41
68804 AltluRheim, Niemcy
Tel: +49 6205 2094-0

An den Nahewiesen 24
55450 Langenlonsheim, Niemcy
Tel: +49 6704 204-0

Chiny

No. 3, Lane 280,

Linhong Road

Changning District, 200335
Shanghai, P.R. Chiny

Tel: +86 21 5200-0099

Singapur
4 Loyang Lane #04-01/02
Singapore 508914

Tel: +65 6825-1668

Brazylia
Rua Clark, 2061 - Macuco
13279-400 - Valinhos, Brazylia

Tel: +55 11 3616-8400

Aby otrzyma¢ wiecej informacji, 655 ;‘:
prosimy o mail na adres 12-2016

filtration@eaton.com
lub o odwiedzenie strony
eaton.com/filtration.
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wykorzystania lub wynikéw, ktére majg by¢ otrzymane.
Eaton nie ponosi zadnej odpowiedzialno$ci wynikajgcej z
uzycia przez innych tych produktéw. Zadnych z niniejszych
informacii nie nalezy traktowac jako absolutnie kompletne,
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