
气体绝缘环网柜 

RVAC
专业配网
安全稳定 

SERIES 



 

卡车

汽车汽车

宇航宇航

液压液压

全球商业动力之源

伊顿公司顺应当今世界瞬息万变的需求，为成百上

千种产品提供动力解决方案。

我们服务全球用户，秉承可持续发展的理念，为建

筑，飞机，卡车，汽车，机械企业的发展提供动力

支持及管理。

新一代运输方式

伊顿正致力于推动新技术的发展，从混合动力系统和排放控制

系统，到先进的发动机部件，这些技术可以大大减少卡车及小

轿车的燃油消耗及排放。

更高的展望

我们将一如既往地扩展航空解决方案及服务，满足新时代航空

平台的需求，包括高空飞行的轻型飞机及超轻型飞机。

以实力为后盾

我们的液压业务将本地化服务及支持与流体动力创新解决方案

相结合，在全球范围，满足基础设施项目需求，包括水闸，河

渠及堤坝的修筑。

为绿色建筑及企业供电

伊顿电气集团为全球客户提供电能质量，输配电及工业控制解

决方案的供应商，长期致力于提高能源效率，改善电能质量，

提高安全性及可靠性。我们的解决方案将“绿色”产品和服务有

效结合，如能源监测及实时电能计量的组合。伊顿提供的不间

断电源（UPS）、变频器及照明控制装置可帮助节约能源，提

高效率。

电气电气 

1 



 

 

 

中压开关技术
源自伊顿核心科技

伊顿公司一直致力于打造在设计、制造及销

售安全、可靠、高效的中压配电设备，产品

符合IEC，ANSI和GB/DL标准的规定。 

为全球提供完整的中压开关装置解决方案

伊顿公司在配电及保护设备的设计和制造方面，为各种行业

的客户提供中压（MV）解决方案。其优良的产品设计便于

进行检测，维护，并能节省空间，而耐电弧故障的产品更是

提高了产品的安全性，伊顿推出的中压解决方案可满足不同

客户的需求。此外，伊顿公司的全球服务网络遍布世界多个

地区，保证为客户提供强大的服务支持。

作为世界上为数不多的实现垂直一体化和多元化的工业制造

商之一，伊顿公司不仅设计制造中压配电成套设备，也制造

中压配电关键部件，其中包括钣金外壳，断路器室，真空灭

弧室，断路器，母线系统及熔断器。

伊顿公司通过对Westinghouse DCBU, Cutler Hammer,MEM

及Holec公司的收购，实力不断壮大，多年来在中压设备的

技术研发上取得突破性进展。

伊顿电气解决方案致力于帮助企业提升可靠性，有效性及安

全性，做为其重要的组成部分。我们的中压设备符合适用标

准及认证的要求，如IEC，NEMA / ANSI，GB / DL，UL， 

IEEE，KEMA及CSA。

如果您需要中压解决方案，您可以信任这样一个经过长期性

能验证的品牌：伊顿。
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RVAC 环网柜

当今电网系统发展的焦点集中在对生态资源的利用

上；损耗低、运行费用少、性能可靠、配置灵活是它

对中压开关设备的选择要求。伊顿库柏电力系统的 

RVAC系列环网产品以其寿命长、结构紧凑、可重复

利用等特点，成为环网柜在经济和生态学等方面取得

成功的典范。伴随着城市化的高速发展，对地缆配电

网在设备及其他许多方面的完善和提高更显重要；环

网柜作为对地缆配网进行保护和分段隔离的主要设

备，以其安全可靠的性能、紧凑美观的外形、出色的

性价比被广泛的应用到城市电网当中。

伊顿库柏电力系统作为配电开关领域的领导者，自 

1942年就已经开始设计、生产高品质的配电开关设

备，至今已有超过200多万台的开关设备在全世界可

靠运行。 RVAC型环网柜作为伊顿库柏电力系统专门针对电缆

线路应用研发的全密封、全绝缘型开关设备，自 

1995年引进国内以来，以其优异的运行性能，在全

国各地城市电网中得到广泛的应用。 

RVAC型环网柜采用SF6气体绝缘，负荷开关单元以

三工位SF6开关作为开断装置，可开断额定电流，断

路器单元采用真空灭弧室作为开断装置，可开断短路

电流。基于全绝缘、全密封的设计理念，RVAC型环

网柜所有的一次部件完全密封于不锈钢的主箱体内，

不受凝露和外界污秽环境的影响；主箱体IP67的防护

等级，再配备库柏防水型可触摸电缆头，能有效防御

雨水多发区的偶发性洪水灾害。
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RVAC 环网柜结构特点


适用于智能电网
在产品设计中预留了遥信，遥测及遥控等应用于智能电网馈线自动化及
负荷管理的功能。

使用安全 

• 	逻辑性的机械及电气联锁； 

• 	完善的外壳接地，确保接触界面的零电位； 

• 	密封隔室设计有效避免误入带电间隔； 

• 	容性电压指示器系统提供有效的带电安全指示； 

• 	主回路的接地通过具有大容量关合能力的接地开关进行。

经济环保的理念 

• 损耗低、运行费用少，让成本投入更合理； 

• 只使用可重复使用和/或可回收使用的材料，做精简的零部件设计； 

• 	正常使用条件下，≤1‰/年的气体泄露率保证了其大于30年的使用寿
命； 

• 	设备在安装、操作、扩展、更换等过程中完全不涉及SF6气体的处理
和使用。

使用便捷 

• 	电缆接线及用户操作界面均位于柜体前端，方便运行维护； 

• 	电缆安装空间大，便于安装； 

• 	可应客户要求提供专用低压仪表室； 

• 	操作面板清晰、简单易懂。 

模块化设计，配置灵活 

• 	既可实现多路单元共箱，也可采用分箱式,自由组合各种模块单元，满
足不同客户的需求； 

• 	可灵活地在现场进行单元模块的扩展，轻松构建各种不同要求的中压
变电站； 

• 	为变压器及线路保护提供了两种选择：负荷开关熔断器组合电器和具
有继电保护的断路器。

全天候，环境适应性强 
• 	SF6气箱采用不锈钢板制造，不受盐水、湿气、污秽、温度的影响，
可保持外形持久美观； 

• 	主箱体IP67的防护等级，配备COOPER预制式屏蔽型可触摸电缆附件，
满足长期在水下或其它恶劣条件下运行。

操作安全 

• 严格按照GB及DL认证标准要求设计； 

• 按照GB3906防内部燃弧要求测试并获得认证； 

• 质量保证符合ISO9001要求； 

• 	所有高压带电部分完全密封于主箱体中，无可触及带电体； 

• 	产品具备在零表压下的工频耐压和满负荷开断性能。
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主要元器件


真空技术特点 

• 伊顿作为真空技术领域的领导者，继承了西屋及霍力克悠久的真空灭弧室创新能力； 

• 作为真空技术领域的开拓者，拥有超过90年的技术经验。第一只真空灭弧室于1967年

率先推出，用于15kV-12kA 开关系统； 

• 伊顿首家开发出铜铬合金触头及内屏蔽的专利技术； 

• 伊顿为接触器开发的真空灭弧室可以达到250万次的操作寿命； 

• 超过500万只的各种类型真空灭弧室已成功应用于各种电网环境中； 

• 全球几乎所有的高端电气设备厂商都是我们真空灭弧室的客户。 

SF6气体绝缘系统

• 所有一次高压元件完全密封于SF6气箱内，不受环境影响，确保全绝缘、免维护； 
• SF6气箱选用优质不锈钢材料，不受盐雾、湿气，污秽、温度的影响，可保持外形 
持久美观； 

• 主箱体IP67的防护等级，配备COOPER预制式屏蔽型可触摸电缆附件，满足长期
在水下或其它恶劣条件下运行。 

• 先进的气体保护焊接，泄露率≤1‰/年的压力密封系统；确保30年的使用周期； 
• 母线扩展可选。

• 负荷开关金属去离子栅灭弧技术，保证负荷开关良好的开断性能； 

• 操动机构决定了负荷开关动触头动作速度，不会因操作者的不同而影响负荷开

关开合速度； 

• 当开关由合到分的运动时，负荷开关依靠动触头速度和灭弧装置同时作用，熄

灭电弧，并切断电流； 

• 操作机构为弹簧式，可通过操作手柄完成合分闸操作，也可安装电动操作机构

和分闸线圈，实现远程控制。

负荷开关
负荷开关为三工位开关，有合闸、分闸及接地三个位置。当动刀片位于分闸位置时，
它有足够的绝缘距离。用一把操作手柄可以分别对主开关和接地开关进行合分操作，
主开关与接地开关之间有机械联锁。 
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产品特点
 

RVAC是应用先进的研发技术资源，开发出结构紧凑、性能可靠、配置灵活的经济且生态的人性化配电产品。

计算机仿真设计

依靠伊顿仿真团队强大的

有限元模拟分析能力，采

用三维仿真设计分析软

件，确保电场分布、电动

力、温度场及流场、防内

部电弧等都达到最优化设

计和结构布置，大大的提

高了产品的可靠性。

容性电压检测系统，用于验证是否

安全隔离电源 

RVAC系列的各种柜型都配有标准
的三相容性电压检测系统（带电指

示器），用于回路带电检测。 该

带电指示器能为操作人员提供回路

是否带电的有效判断。

逻辑性机械及电气联锁防止误操作

在RVAC设计中，通过使用不同的
联锁，防止操作人员误操作。联锁

包括机械和电气联锁。例如，通过

电气及机械联锁可防止隔离开关在

断路器处于合闸位置时进行操作。

所有机械联锁构造均采用直接闭锁

机构的有效方式。

只有当关上电缆室柜门时才能操作

设备至送电位置

只有当操作开关至接地位置时，电

缆室柜门才能正常打开。只有当电

缆室柜门完全关闭后，才能对接地

开关进行分闸操作，接地开关分闸

后主开关才能进行合闸操作，完成

送电。

密封箱体设计，有效防止外部物体

误入

在RVAC的设计里，外部人员或工
具意外进入开关柜内的现象不可能

发生。

机械运动分析
速度分析
受力分析

机械强度分析

气体压力分析

人性化设计 

RVAC柜内所有隔室的设计均遵循
外部可安全触摸的理念。通过采用

人性化的设计，当操作人员在设备

面板前操作时，不会被运动部件或

突出于柜体的部件所伤害。

出厂检验

在环网柜生产期间将按规定进行严

格的过程检验及出厂检验。为了确

保质量，所有流程都遵守ISO9001
规定。这意味着在生产的各个阶

段，都将对元件、开关及电流互感

器进行检验，确认其是否合格。当

整个装置组装完成后，将会进行整

机的外观检测及相关的机械、功能

及电气检验。

防内部燃弧理念

为操作人员打造始终安全的开关设

备是伊顿一直以来的关注点。对操

作人员而言最大的一个潜在危险是

开关设备里的内部燃弧。

因此，设计人员在设计产品时采取

一切必要的方法来防止内部燃弧。

正如GB3906标准里所要求的，伊
顿同样认为，最好的办法是避免燃

弧的产生而不是如何防护。在 

RVAC的设计里，采用了双重预防
的理念。首先，该设计采用了预防

内部燃弧的结构。其次RVAC设计
了专门的内部燃弧泄压通道。万一

磁场分析

电场分析

气体运动分析

出现内部燃弧故障，RVAC可通过
泄压通道引导内部燃弧泄压，可为

操作人员提供较大的安全性，并尽

可能控制故障范围，将开关设备其

余各隔室的破坏降到最低。
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主要性能特点


密封箱体的优点
所有一次带电部件完全密封于金属封闭箱体中 

• 免维护 

• 防内部燃弧设计 

• 防护等级高达IP67，可抵御洪水

紧凑型设计优点 
• 最小的占地面积 

• 低的建筑成本 

• 方便安装

灵活的解决方案 
• 可靠的母线扩展设计及远期工程扩展预留接口 

• 完善的功能单元类型

计算机仿真设计
研发过程，采用三维仿真设计分析软件，增强了开
发设计能力，大大地提高了产品可靠性 

• 电场分析 

• 磁场分析 

• 气体压力、运动分析 

• 机械强度分析 

• 机构运动（速度、受力）分析 

• 有限元分析

智能电网兼容
自动化升级 

• 远方合闸/分闸 

• 每个开关位置的辅助触点 

• 互感器测量信号

可选附件 

• 带辅助触点的脱扣指示器 

• 故障指示器 

• 电流表

负荷开关柜 
“K”

熔断器组合电器柜 
“T”

断路器柜 
“V” & ”CB”

母线联络柜 
“L(k)”

母线联络柜 
“L(v)”

计量柜 
“M”

电压互感器柜 
“PT”

提升柜 
“A” & ”B” 
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设备选型

负荷开关柜（K单元）

标准配置 可选配置

630A负荷开关 接地开关

630A母线 左、右扩展

SF6压力表 左、右进出线

带电指示器 电动操作机构

五防联锁 电缆底板

操作手柄 电缆观察窗

电缆固定架 短路故障指示器

额定电压 (kV) 宽 (mm) 深 (mm) 高 (mm) 重量 (kg) 

12 370 780 1420 120 

24 370 870 1400 132

提升柜型 (A/B单元)

注：A无气箱，B有气箱

标准配置 

630A母线 

SF6压力表

带电指示器 

630A螺纹式套管

柜门锁

电缆固定架

可选配置

接地开关

左、右扩展

左、右进出线

电缆底板

电缆观察窗

短路故障指示器

额定电压 (kV) 宽 (mm) 深 (mm) 高 (mm) 重量 (kg) 

12 370 780 1420 100 

24 370 870 1400 110 
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负荷开关熔断器组合电器柜（T单元）

标准配置 可选配置

630A负荷开关 左、右扩展

接地开关 左、右进出线

熔断器安装筒 电动操作机构

SF6压力表 电动分励脱扣

带电指示器 电缆底板

五防联锁 电缆观察窗

操作手柄 短路故障指示器

电缆支架

额定电压 (kV) 宽 (mm) 深 (mm) 高 (mm) 重量 (kg) 

12 370 780 1420 150 

24 370 870 1400 170 

熔断器外形尺寸

撞针特征

30max(弹簧式) 

熔断器撞击器：

中型 ( 符合GB15166.2《交流高压熔断器限流式熔断器》要求 ) 

A 34 

A+68 

OD O4
5

撞针动作后长度 

熔断器选型说明

标准型号 

XRN-T/12
额定电压 (kV) 
12 

熔体额定电流 (A) 
3.15、 6.3、 7.5、 10、 16、 20、 25、 31.5、 40 

50、 63、 80 

长度A (mm) 
292 

292 

直径D (mm) 
51 

66 

100、 125 292 76 

XRT1-24 24 3.15、6.3、7.5、10 442 51 

16、20、25、31.5 442 66 

40、50、63、80 442 76

熔断器-变压器选型对照

额定电压 (12kV)

变压器额定容量 (KVA) 50 100 125 160 200 250 315 400 500 630 800 1000 1250 

熔断器额定电流 (A) 6.3  10  16  16  20  25  32  40  50  63  80  100  125

额定电压 (24kV)

变压器额定容量 (KVA) ≤40 100 125 160 200 250 315 400 500 630 800 1000 1250 

熔断器额定电流 (A) 3.15 6.3 10 10 16 16 20 25 31.5 40 50 63 80
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断路器柜（V单元）

断路器柜（CB单元）

标准配置 

630A 20kA真空断路器

三位置隔离开关 

SF6压力表

带电指示器

五防联锁

操作手柄

电缆支架

可选配置

接地开关

左、右扩展

左、右进出线

电动操作机构

电缆底板

电缆观察窗

短路故障指示器

断路器保护控制器

额定电压 (kV) 宽 (mm) 深 (mm) 高 (mm) 重量 (kg) 

12 420 780 1420 220 

24 520 870 1400 250

标准配置 

630A 25kA真空断路器

三位置隔离开关 

SF6压力表

带电指示器

五防联锁

操作手柄

电缆支架

可选配置

接地开关

左、右扩展

左、右进出线

电动操作机构

电缆底板

电缆观察窗

短路故障指示器

断路器保护控制器

额定电压：12kV

额定电流 (A) 宽 (mm) 深 (mm) 高 (mm) 重量 (kg) 

630 480 800 1400 230 

1250 520 870 1470 300

10



母线分段柜 (L单元)

负荷开关型L(k) 断路器型L(v) 

计量柜（M单元）/电压互感器柜（PT单元）

M柜 PT柜

标准配置
带电指示器 

630A螺纹式套管 

630A二工位负荷开关

可选配置 
630A断路器

电动操作

断路器型L(k)

额定电压 (kV) 

12 

24

宽 (mm) 

480 

480

深 (mm) 

780 

870

高 (mm) 

1420 

1400

重量 (kg) 

135 

150

断路器型L(v)

额定电压 (kV)

12 

24

宽 (mm) 

600 

600

深 (mm) 

780 

870

高 (mm) 

1420 

1400

重量 (kg) 

250 

275

标准配置

电磁门锁（带电闭锁） 

PT（可自选） 

PT保护熔丝 

CT（可自选）

计量表计（可自选）

带电指示器

可选配置

电度表

失压仪

加热除湿器

电压表

电流表

转换开关

M单元 

额定电压 (kV) 

12 

24

宽 (mm) 

750 

800

深 (mm) 

850 

1050

高 (mm) 

1420 

1500

重量 (kg) 

240 

260

PT单元 

额定电压 (kV) 

12 

24

宽 (mm) 

500 

520

深 (mm) 

780 

870

高 (mm) 

1420 

1400

重量 (kg) 

180 

200

11



PBD断路器保护装置

保护功能 

• 	三相三段式电流保护（速断、限时速断、过流反时限），
带低电压闭锁功能 

• 	三相三次重合闸，重合次数可设定，带后加速功能 

• 	零序过流保护（报警，可选择跳闸） 

• 	低电压保护 

• 	低频减载保护 

• 	过负荷告警 

• 	非电量保护

测控功能 

• 	电量测量：电压、电流、有功功率、无功功率、功率因数、
电网频率等 

• 信号检测：装置共有8路开入量 

• 开关控制：装置共有4路开关量

PSW自供电型保护装置 

PSW100型CT自供电保护装置是一种具备过流、速断保护功能和接地保
护功能的10kV馈线保护装置。此产品通过与ONT-W系列电流互感器配合
使用，电源通过CT从线路电流取得，通过驱动低功耗脱扣线圈从而达到
无需辅助电源即能对配网线路进行过流、速断及接地保护。 

PSW100保护功能 

• 定时限过流保护（ANSI 50/51） 

• 定时限速断保护（ANSI 50/51） 

• 反时限过流保护（ANSI 50/51） 

• 定时限单相接地保护（ANSI 50N/51N）
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主要配件


带电指示器
•	 可安装在电缆头的测试孔上，利用LED灯是否闪烁来判断是否带电。
密封在半导电橡胶靴内，全绝缘、可带电触摸。

•	 可选配面板式带电指示器，提供二次核相孔。

带电指示器 

故障指示器
•	 可安装在电缆头的测试孔上，通过指示牌的翻转来判断线路故障（橙
色表示故障，黑色表示正在运行状态），以便操作人员迅速查找故障，
减少故障停电时间，提高供电可靠性。故障排除后，指示器可自动复
位。

•	 可选配面板式故障指示器，用来检测短路及接地故障。

故障指示器 

COOPER 电缆附件 
• 库柏的可分离式电缆附件具有36年以上生产运行经验，覆盖全球业务，
通过ISO9001-2000质量体系认证。其连接组合方式简单、灵活，具有
全绝缘、全密封、耐腐蚀、免维护、安全可靠等性能。适用于各种恶
劣环境（如暴风雪、洪水多发区、高污染区） ，可大大节省设备和电
缆的投资，提供供电可靠性。

连接方式
连接器型套管座
用于现在或以后与另一个RVAC单元模块的连接。

连接母线
包括母联插头，连接母线，半导电
表面接地弹簧及其它配件和说明
书。

终端密封件
当柜子不再与其它柜连接时，把此
附件按说明书要求装在侧面的套管
上来绝缘密封。

绝缘帽
当机柜主回路上配置的出线套管作为预留（备用）而未正常连接电缆，
可以使用绝缘帽进行封堵，实现可靠供电。

熔断器适配器
当额定24kV负荷开关+熔断器组合电器T方案，被应用到12kV系统中，须
选择该适配器并正确安装。 
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RVAC 技术参数 

项目 单位 参数数值

常规
额定电压 kV 12 24 
雷电冲击电压
工频耐受电压
额定频率 

kV 
kV-1min 
Hz 

95/110 
42/48 
50 

125/145 
65/79 
50 

SF6额定充气压力 Mpa 0.03 0.04 
SF6气体泄漏率 0.05%/年 0.1%/年 
内部燃弧等级 (IAC) kA/s AFLR 20-1 AFLR 20-1 
气箱防护等级 IP67 IP67 
柜体防护等级 IP41 IP4X 
隔室间防护等级 IP2X IP2X 
整柜局放 pC ≤10 (1.2Ur) ≤20 (1.2Ur) 

母线系统
额定电流 A 630, 1250* 630 
额定短时耐受电流 kA/s 20-4, 25-4 20-4 
额定峰值耐受电流 kA 50, 63 50 

负荷开关单元
额定电流 A 630 630 
额定短路关合电流 kA 50, 63 50 
额定短时耐受电流 kA/s 20-4, 25-3 20-4 
负荷开关机械寿命 M1 5000 次 M1 5000 次 
接地开关机械寿命 M1 3000 次 M1 3000 次 
负荷开关电气寿命 E3 100次 (200*次) E3 100次 (200*次) 

断路器单元
额定电流 A 630, 1250* 630 
额定开断电流 kA 20, 25 20, 25 
额定短路关合电流 kA 50, 63 50, 63 
额定容性电流开断等级 C2 C2 
断路器机械寿命 M2 10000 次 M2 10000 次 
隔离开关机械寿命 M1 5000 次 M1 5000 次 
接地开关机械寿命 M1 3000 次 M1 3000 次 
断路器电气寿命 E2 E2 
额定短时耐受电流 kA/s 20-4, 25-4 20-4 
额定操作顺序 O-0.3s-CO-180s-CO O-0.3s-CO-180s-CO 

熔丝组合电器单元
额定电流 A 200 200 
温升 A 125** 100** 
额定短路开断电流 kA 31.5/80 (峰值) 31.5/80 (峰值) 
额定转移电流 A 1500 (1850*) 1400 

注：* 请与厂家咨询；** 取决于高压熔断器；RVAC专用负荷开关为E3级负荷开关；
遵循GB3804、GB 1984、GB3906、DL/T593及其他相关GB标准，同时符合IEC62271系列标准。 

RVAC严格按照IEC、GB及DL相关标准设计
主要遵循的标准如下：

IEC62271-1 高压开关设备和控制设备通用规范

IEC62271-103 额定电压1kV以上、52kV及以下的负荷开关
IEC62271-102 高压交流隔离开关和接地开关

IEC62271-200 
IEC62271-100 

额定电压为1kv以上和52kv及以下的金属外壳交流开关设备和控制设备
高压交流断路器

IEC62271-105 额定电压为1kv以上和52kv及以下的高压交流负荷开关-熔断器组合电器 

GB3906-2006 3.6kV～40.5kV交流金属封闭开关设备和控制设备 

GB3804-2004 3.6kV～40.5kV高压交流负荷开关
GB16926-2009 高压交流负荷开关-熔断器组合电器
GB1984-2003 高压交流断路器

DL/T 593-2006 高压开关设备和控制设备标准的共用技术要求

DL/T 402-2007 高压交流断路器订货技术条件 

DL/T 404-2007 3.6kV～40.5kV交流金属封闭开关设备和控制设备
DL/T 486-2000 交流高压隔离开关和接地开关订货技术条件

14 



RVAC 外形尺寸

12kV产品系列

K 柜 T 柜

V 柜 M 柜

750 

17
60

850 

370

COOPERCOOPER POWER
                        SERIES

RVAC

       负荷开关组合电器柜操作说明
一、送电操作：

1、确认接地开关分闸；
2、操作手柄顺时针旋转主刀合闸，或按电动合闸按
钮电动合闸（电动时）。

二、停电操作：

 顺时针旋转分闸旋钮主刀分闸，或按电动分闸按钮
电动分闸（电动时）。

三、检修操作：

1、确认上级电源停电，负荷开关处于分闸状态；
2、将手柄插入接地操作孔，逆时针旋转至接地合；
3、打开电缆室门进行检修操作；
4、检修完毕后，关闭电缆室门，将手柄插入接地操
作孔，顺时针旋转至接地分。

注意：必须严格按照安全操作规程操作。
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 780370

COOPER POWER
                        SERIES COOPER

RVAC

       负荷开关柜操作说明
一、送电操作：

1、确认接地开关分闸；
2、操作手柄顺时针旋转主刀合闸，或按电动合闸按
钮电动合闸（电动时）。

二、停电操作：

操作手柄逆时针旋转主刀分闸，或按电动分闸按钮

电动分闸（电动时）。

三、检修操作：

1、确认上级电源停电，负荷开关处于分闸状态；
2、将手柄插入接地操作孔，逆时针旋转至接地合；
3、打开电缆室门进行检修操作；
4、检修完毕后，关闭电缆室门，将手柄插入接地操
作孔，顺时针旋转至接地分。

注意：必须严格按照安全操作规程操作。

48
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       负荷开关柜操作说明
一、送电操作：

1、确认接地开关分闸；
2、操作手柄顺时针旋转主刀合闸，或按电动合闸按
钮电动合闸（电动时）。

二、停电操作：

操作手柄逆时针旋转主刀分闸，或按电动分闸按钮

电动分闸（电动时）。

三、检修操作：

1、确认上级电源停电，负荷开关处于分闸状态；
2、将手柄插入接地操作孔，逆时针旋转至接地合；
3、打开电缆室门进行检修操作；
4、检修完毕后，关闭电缆室门，将手柄插入接地操
作孔，顺时针旋转至接地分。

注意：必须严格按照安全操作规程操作。

COOPER POWER
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RVAC 外形尺寸

V 柜

520

17
40

COOPER

RVAC

       负荷开关柜操作说明
一、送电操作：

1、确认接地开关分闸；
2、操作手柄顺时针旋转主刀合闸，或按电动合闸按
钮电动合闸（电动时）。

二、停电操作：

操作手柄逆时针旋转主刀分闸，或按电动分闸按钮

电动分闸（电动时）。

三、检修操作：

1、确认上级电源停电，负荷开关处于分闸状态；
2、将手柄插入接地操作孔，逆时针旋转至接地合；
3、打开电缆室门进行检修操作；
4、检修完毕后，关闭电缆室门，将手柄插入接地操
作孔，顺时针旋转至接地分。

注意：必须严格按照安全操作规程操作。

COOPER POWER
                        SERIES
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24kV产品系列

K 柜 T 柜

370

COOPERCOOPER POWER
                        SERIES

RVAC

       负荷开关组合电器柜操作说明
一、送电操作：

1、确认接地开关分闸；
2、操作手柄顺时针旋转主刀合闸，或按电动合闸按
钮电动合闸（电动时）。

二、停电操作：

 顺时针旋转分闸旋钮主刀分闸，或按电动分闸按钮
电动分闸（电动时）。

三、检修操作：

1、确认上级电源停电，负荷开关处于分闸状态；
2、将手柄插入接地操作孔，逆时针旋转至接地合；
3、打开电缆室门进行检修操作；
4、检修完毕后，关闭电缆室门，将手柄插入接地操
作孔，顺时针旋转至接地分。

注意：必须严格按照安全操作规程操作。
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       负荷开关柜操作说明
一、送电操作：

1、确认接地开关分闸；
2、操作手柄顺时针旋转主刀合闸，或按电动合闸按
钮电动合闸（电动时）。

二、停电操作：

操作手柄逆时针旋转主刀分闸，或按电动分闸按钮

电动分闸（电动时）。

三、检修操作：

1、确认上级电源停电，负荷开关处于分闸状态；
2、将手柄插入接地操作孔，逆时针旋转至接地合；
3、打开电缆室门进行检修操作；
4、检修完毕后，关闭电缆室门，将手柄插入接地操
作孔，顺时针旋转至接地分。

注意：必须严格按照安全操作规程操作。
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动力，因我们而不同。作为一家全球动力管理公司，伊顿提供各种节能

高效的解决方案，以帮助客户更有效、更安全、更具可持续性地管理电

力、流体动力和机械动力。我们致力于通过提供动力管理技术，提高人

类生活品质和环境质量。2018年，伊顿公司销售额达216亿美元，全球

汇聚了约10万名员工，产品覆盖超过175个国家和地区。

伊顿公司深耕中国市场二十余年，自1993年进入中国市场，此后迅速发

展在中国的业务。2004年，公司亚太区总部从香港搬到上海。大中华区

约有1万名员工，29家生产制造基地和5家研发中心。如今，伊顿公司旗

下所有产品都已在中国制造，我们节能高效的产品和解决方案可以帮助

客户实现更安全、更有效、更可持续的业务运营。

如需更多信息，敬请访问伊顿公司官方中文网站：www.eaton.com.cn 

伊顿公司
亚太总部
上海市长宁区临虹路280弄3号
邮编: 200335 
www.eaton.com.cn/electrical

库柏爱迪生(平顶山)电子科技有限公司
河南省平顶山市高新技术产业开发区
黄河路336号
邮编：467000 

© 2019 伊顿公司
本公司保留对样本资料的解释权和
修改权，并毋需另行通知。 伊顿和库柏电力系统是注册商标。
06-2019 所有商标为各自所有人所有。

扫描二维码，
关注“伊顿电气”微信公众号

www.eaton.com.cn/electrical
www.eaton.com.cn
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